
WARNING: If the information in this manual is not followed exactly, a fire or 
explosion may result causing property damage, personal injury or loss of life.

— Thisheaterhashotorarcingpartsinside.Donotuseitinareaswheregasoline,paintorother
flammableliquidsareusedorstored.

— Servicemustbeperformedbyaqualifiedserviceagency.

ELECTRIC FORCE AIR HEATER

2019

OPERATINGINSTRUCTIONSANDOWNER’SMANUAL

READ INSTRUCTIONS CAREFULLY:Readandfollowallinstructions.Placeinstructionsinasafe
placeforfuturereference.Donotallowanyonewhohasnotreadtheseinstructionstoassemble,
adjustoroperatetheheater.

Model#

www.mrheater.com • 800-251-0001

MH530FAET
MH530FAERT

Languages included
• English
• Spanish
• French

MH530FAERT

MH530FAET
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  WARNING:Thisheaterisnotintendedforuseinbathrooms,
laundryareasandsimilarindoorlocations.Neverlocateheater
whereitmayfallintoabathtuborotherwatercontainer.

     WARNING:Donotinsertorallowanyforeignobjectsto
entertheunitviatheintakeorexhaustventsontheunit.
Failuretoobservethiswarningmayresultinelectricshock,
fireordamagetotheunit.

  WARNING:Topreventfiredonotblockeithertheairintake
orexhaustinanymanner.Donotuseonsoftsurfaceslikea
bed,whereopeningsmaygetblocked.

  WARNING:Unitisequippedwithinternalactiveelectri-
calcomponentsthatsparkduringuse.Donotuseinareas
wherefumesfromgasoline,paintorotherflammableliquids
maybepresent.

  WARNING:Extremecautionmustbeusedwhenanyheater
isusedbyornearchildrenorinvalidsandwheneverthe
heaterisleftoperatingandunattended.

  WARNING:Donotoperateanyheaterwithadamagedcord
orplugoraftertheheatermalfunctions,hasbeendropped
ordamagedinanymanner.Discardheater,orreturntoau-
thorizedservicefacilityforexaminationand/orrepair.

    WARNING: Donotuseoutdoors.
  WARNING: Usethisheateronlyasdescribedinthismanual.
Anyotherusenotrecommendedbythemanufacturermay
causefire,electricshock,orinjurytopersons.

SAVE THESE INSTRUCTIONS.

 WARNING: DO NOT OPERATE THIS 
HEATER UNTIL YOU READ AND 
UNDERSTAND THIS INSTRUCTION 
MANUAL FOR SAFETY, OPERATION, 
AND MAINTENANCE INSTRUCTIONS.

  CAUTION:Useofthisheaterinanymeansnotdescribed
inthismanualmaycausefire,electricshock,personalinjury
and/orpropertydamage.
  CAUTION:Thisheaterishotwheninuse.Toavoidburns,
donotletbareskintouchhotsurfaces.Keepcombustible
materials,suchasfurniture,pillows,bedding,papers,
clothes,andcurtainsatleast6feet(1.8m)fromthefront
oftheheaterandkeepthematleast2feet(.6m)away
fromthesidesandrear
 CAUTION:Inordertoavoidunintendedcyclingofthe
heater,alwaysturnoffwhennotinuse.
 CAUTION:Donotcoverthepowersupplywiringorrun
thewiringunderanycarpetorrugs.Arrangecordand
connectionsawayfromtrafficpatternssoitisnotatripping
hazard.
 CAUTION:Connectunittoonlyproperlygroundedoutlets
andadequatelysizedandgroundedelectricalsystems.
 CAUTION:Donotusethisunitwithunapprovedorunder
sizedelectricalconnectionsorwiring.Theymayoverheat
andcauseariskoffire.

  WARNING:Donotexposetowetconditions;unitisin-
tendedforindooruseonly.

Definitions: Safety Guidelines IMPORTANT INSTRUCTIONS.
Thedefinitionsbelowdescribethelevelofseverityforeachsignalword.Pleasereadthemanualandpayattentiontothesesymbols.
 Danger:Indicatesanimminentlyhazardoussituationwhich,ifnotavoided,willresultindeath or serious injury.

Warning:Indicatesapotentiallyhazardoussituationwhich,ifnotavoided,couldresultindeath or serious injury.
 Caution: Indicatesapotentiallyhazardoussituationwhich,ifnotavoided,may resultinminor or moderate injury.
 NOTICE: Indicatesapracticenotrelatedtopersonalinjurywhich,ifnotavoided,mayresultinproperty damage.
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GENERAL INFORMATION

RETAINTHISMANUALFORFUTUREREFERENCE.FORQUESTIONS,
PROBLEMS,MISSINGPARTSBEFORERETURNINGTORETAILER
PLEASECALLWITHMODELNUMBERANDSERIALNUMBEROF
HEATER:1-800-321-0001

MONDAY-FRIDAY8-5PMEASTERNTIME
ORE-MAILUSINGTHEMR.HEATERWEBSITE:
WWW.MRHEATER.COM

Inordertoprovidethebestservicepossible
Mr.Heaterisnowgivingyoumorewaysto
getintouchwithus:

   FACEBOOK:FindusonFacebook

   TWITTER:Findusontwitter

     YouTube:TherearenowinformationalvideosonYouTube.

WEBSITE:Mr.Heater’sfulllineofproductarenowat

WWW.MRHEATER.COM
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clearancetocombustiblesoutlinedinthespecificationstable
onpage3andshouldbelocatedwithin4feetofyourpower
connectionorthelocationofwhereyouplantomountthe
junctionboxyourheaterwillbesuppliedfrom.

Oncealocationhasbeenselected,fastenthemountingbracket
andaccompanyinghangingkitwith4appropriatelysizedlag
bolts/orwallanchorsthatcansupporttheweightoftheheater
(notincluded).Theweightofyourheatercanbefoundinthe
specificationstableonpage3.Thebestoptionistoattachthe
anchorsdirectlyintoasolidsurfacelikeajoistorplywood.If
thatisnotavailableconsultwithyourlocalhardwarestorefor
otheroptions.TherearemanydifferentDrywallanchorsor
masonryanchorsthatwillwork.

Onceyouhaveselectedalocationandmountedthehanging
bracketsyoucannowhangtheheater.Itisrecommendthat
youhavehelpforthisstep.Whileyouoryourhelperisholding
theheaterinplace,InstallthetwolargePhillipsheadboltsand
angleadjustmentknobs.Seefigure2.Atthispointtheheater
shouldlooklikethephotoonthefrontofthismanual.

Wiring information:
Theheaterscoveredinthismanualaredesignedtobeinstalled
andservicedbyonlylicensedtrainedprofessionals.Heatersshould
onlybeinstalledonadedicated240voltcircuitwitha30amp
doublepolebreaker.RefertoNECcode ANSI/NFPANO.70-2011for
specifics.

Remote Thermostat:
Unitsequippedwitharemotethermostatwillneedtohavethe
cradleforthethermostatmountedinanappropriatelocation.
Usingtwowallanchors,(notincluded)mounttheThermostat
cradletothewall.Selectalocationwithin3.5feetofthe
heater.Thecradleshouldbemountedinalocationastonotbe
affectedbytheairflowoftheheater.Ifpossibledonotmount
onanun-insulatedwallorindirectsunlight.Thatmaycausethe
heatertocycleunnecessarily.

SPECIFICATIONS
Model: MH530FAET MH530FAERT

HeatOutputBTU/WATTS 18084/5300 18084/5300

Airflow(CFM) 246 246

ElectricalSupply 240Vac 240Vac

Thermostat 32°F-185°F 32°F-185°F

PowerCord 4’POWERCABLEINCLUDED 4’POWERCABLEINCLUDED

Dimensions:(L”xW”xH”) 13.18”x12.2”x13.97” 14.37”x13.77”x16.14”

Weight(lbs.) 16.7LBS. 17.75LBS.

Clearance to Combustibles

Outlet(M) 6’(1.8M) 6’(1.8M)

Rear(M) 2’(.6M) 2’(.6M)

Sides(M) 2’(.6M) 2’(.6M)

Assembly & Installation:
• Removetheheaterandallofthepackagingmaterialfrom

thebox.
• Checkallofthepackingmaterialforloosepartsandset

aside.
• Thoroughlyinspecttheheaterfordamage.Ifanyisfound

donotcontacttheplaceofpurchase.Pleasecallthe
Manufacturerat800-251-0001.

INCLUDEDINTHEBOX:
• Heater
• Hangingbracket
• Mountingplate
• SwivelPlate
• Angleadjustmentknobs
• Heaterfasteningbolts
• 4-8mmNuts,Boltsandlockwashers
ToAssemble,usethe8mmnuts,boltsandlockwasherstothe
attachtheswivelplateandtheMountingPlatetothehanging
bracketSeefigure1.Thenutandlockwashershouldbeonthe
underside.
Next,Locateaspacetohangtheheaterontheceiling.The

selectedspaceshouldleaveenoughroomtomaintainthe

Figure1.

Figure2.

FRONTOFHEATER
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To Stop Heating
1.Rotatethethermostatknobtothelowestposition.

2.Rotatethepowerswitchintothe“off”position.

Maintenance
WARNING:
Neverattempttoservicetheheaterwhiletheunitishot
orInuse.Onlyqualifiedservicetechniciansshouldservice
theseunits.

•Thoroughlyinspecttheunitpriortouse.
•Keepheatercleanandfreeofdustanddebris.
•Theuseofanaircompressorcanbeusedtoblowoutthedust
fromtheheatercase.Besuretoonlyusemoderateairpressure
astonotdamageanyinternalcomponents.

•Asoftdryclothshouldbeusedforcleaningofoutershelland
mountingbrackets.

•Thefanmotorissealedanddoesnotneedtobelubricated.

For service :
PleasecallToll-Free800-251-0001www.mrheater.com
Ourofficehoursare8:00AM–5:00PM,EST,Mondaythrough
Friday.Pleaseincludethemodelnumber,dateofpurchase,and
descriptionofprobleminallcommunication.

Operational Information
Heatiscreatedbyelectriccurrentpassingthroughcoiledmetal
elementsbringingthemuptoveryhightemperatures.The
fanthenpassesroomairoverthehotelementsexchanging
coldairforwarm.Theairmovingoverthecoilskeepsthem
fromreachingtemperaturesthatarenotsafeforthenormal
operationoftheheater.Thereforitisimportanttokeepall
combustiblematerialsandanyobjectsthatmaybesucked
intothefanbladesatasafedistance(pleaserefertothe
specificationtableforappropriateclearances).Makesurethat
thefanbladesremainunobstructedatalltimes.Keepunitclean
anddustfree.Donotblockunitintakeorexhaustatanytime.
Ifdamagehasoccurredpleaserefertothepartslistinginthis
manualandcontactthemanufacturerforareplacement.

  WARNING:Theelectricalcircuitmustbeproperlygrounded,
failuretodosomayresultinelectricshockorproperty
damage.
 WARNING: Alwaysplugorwireheatersdirectlyintoawall

receptacleorappropriatejunctionbox.Neverusewithan
extensioncordorre-locatablepowertap(outlet/powerstrip).

TheseElectricforcedairheatersarespecificallydesignedto
bepermanentlyinstalledbyhangingfromceilingoroverhead
structure.Donotattempttousethemasaportableheater.

Starting Instructions
1.Withtheheaterproperlyinstalledandthepowersuppliedtotheunit
movetheheatselectionknobtothesettingyouwant.Thereareboth
highandlowsettings,alongwithafanonlyoption.RefertoFigure3,
forinformationabouteachsetting.

2.Turnthermostattodesiredsetting.Clockwisewillincreasetheset
point,counterclockwisewillreducethesetting.Anaudibleclickcan
beheardwhenthecurrenttemperatureinthespaceismatchedonthe
dial.

3. TheHeatingelementandfanwillremainonuntilthe

temperature settingisreached.The heating element will cycle on 

and off as needed.

CONTROL

OFF
FAN 

ONLY

HEAT SETTINGS
LOW/HIGH

THERMOSTAT KNOB
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   WARNING: USE ONLY MANUFACTURER’S REPLACEMENT PARTS. USE OF ANY OTHER PARTS COULD CAUSE INJURY OR 
DEATH. REPLACEMENT PARTS ARE ONLY AVAILABLE DIRECT FROM THE FACTORY AND MUST BE INSTALLED BY A QUALIFIED SER-
VICE AGENCY.

Troubleshooting
Unitdoesnotwork •Defectivethermostatorwrongthermostatsetting

•Opencircuitbreakerorfuse
•Thermaloverloadswitchhasbeentripped
•Damagedordefectiveplugoroutlet

Heating coils runscontinuously •Defectivethermostatorwrongthermostatsetting
•Heatlosseshigherthanunitcapacity(unitundersized)

Elementsareonbutmotordoesnot
rotate

•DefectiveMotor
•Blockedfanblades

Enclosureisextremelyhot •Defectivethermalprotection
•Blockedairvents
•Defectivemotor

Desiredroomtemperaturecannotbereached •Oneormoreelementsaredefective
•Defectivethermostatorwrongthermostatsetting
•VoltagelowerthanthatwrittenonRatetag
•Heatlosseshigherthanunitcapacity(unitundersized)

Overheating •Defectivethermostatorblockedinletoroutlet(HLStripped)
•DefectiveMotor(slowmotoroperation)

WIRING DIAGRAM MH530FAERT/MH530FAET

MH530FAERT/MH530FAET CIRCUIT DIAGRAM

SWITCH DETAILS

NEVER LEANEVER LEANEVER LEAVE THE HEAVE THE HEAVE THE HEATER UNATER UNATER UNATTENDED WHILE BURNING!TTENDED WHILE BURNING!TTENDED WHILE BURNING!
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# P/N DESCRIPTION QTY
1 41252 Outletscreen 1

2 41253 HeatingCoil 1

3 41224 HighLimitSwitch80C 1

4 41254 InternalChamber 1

5 41223 HighLimitSwitchK40 1

6 41259 Relay 1

7 41216 LED 1

8 41264 Outer Barrel 1

9 41256 ControlBox 1

10 N/A WireTies 1

11 41270 Thermostat 1

12 41214 Knob 2

13 41237 RemoteThermostatHousingTop 1

14 41273 SettingControlSwitch 1

# P/N DESCRIPTION QTY
15 41239 RemoteThermostatHousingBottom 1

16 41240 RemoteThermostatWallMountCradle 1

17 41241 Bolt 2

18 41242 AngleAdjustmentKnob 2

19 41243 Fan Screen Bracket 1

20 41244 Fan Guard 1

21 41245 FanMotor 1

22 41246 FanBlade 1

23 41247 MountingPlate 1

24 41248 SwivelPlate 1

25 41249 MountingBracket 1

26 41250 PowerCord 1

27 41251 ThermostatCord 1

MH530FAERT
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# P/N DESCRIPTION QTY
1 41252 Outletscreen 1

2 41253 HeatingCoil 1

3 41254 InternalChamber 1

4 41241 Bolt 2

5 41242 Angle AdjustmentKnob 2

6 41247 MountingPlate 1

7 41248 SwivelPlate 1

8 41249 MountingBracket 1

9 41243 Fan Screen Bracket 2

10 41244 FanGuard 2

11 41245 FanMotor 1

12 41246 FanBlade 1

13 41264 OuterBarrel 1

# P/N DESCRIPTION QTY
14 41250 PowerCord 1

15 41266 StrainRelief 1

16 41214 Knob 2

17 41218 Thermostat Spacer 1

18 41216 LED 1

19 41270 Thermostat 1

20 41271 ControlBox 1

21 41258 Selector Switch Spacer 1

22 41273 Setting Control Switch 1

23 41259 Relay 1

24 41223 HighLimitSwitchK40 1

25 41224 HighLimitSwitch80C 1

26 N/A WireTies 1

MH530FAET
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AND OWNER’S MANUAL

Model#

Mr.Heater,Inc.reservestherighttomakechangesatanytime,withoutnoticeor
obligation,incolors,specifications,accessories,materialsandmodels.

WARNING:
USEONLYMANUFACTURER’SREPLACEMENTPARTS.USEOFANYOTHERPARTS
COULDCAUSEINJURYORDEATH.REPLACEMENTPARTSAREONLYAVAILABLE
DIRECTFROMTHEFACTORYANDMUSTBEINSTALLEDBYAQUALIFIEDSERVICE
AGENCY. 

PARTS ORDERING INFORMATION:

PURCHASING: AccessoriesmaybepurchasedatanyMr.Heaterlocaldealeror
directfromthefactory

FOR INFORMATION REGARDING SERVICE

PleasecallToll-Free800-251-0001
www.mrheater.com

Ourofficehoursare8:00AM–5:00PM,EST,MondaythroughFriday.

Pleaseincludethemodelnumber,dateofpurchase,anddescriptionofproblemin
allcommunication.

LIMITED WARRANTY

Mr.Heater,Inc.warrantsitsheatersandaccessoriestobefreefromdefectsin
materialandworkmanshipforaperiodof1yearfromdateofpurchase.Mr.Heater,
Inc.willrepairorreplacethisproductfreeofchargeifithasbeenproventobe
defectivewithinthe1-yearperiod,andisreturnedatcustomerexpensewithproof
ofpurchasetoMr.Heater,Inc.withinthewarrantyperiod.

MR.HEATER,INC.,4560W.160THST.,CLEVELAND,OHIO44135•800-251-0001 
Mr.HeaterisaregisteredtrademarksofMr.Heater,Inc.
©2019,Mr.Heater/Mr.Heater.Allrightsreserved

U.L.2021CSAC22.2#46

MH530FAET
MH530FAERT
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ADVERTENCIA: Si no se siguen al pie de la letra las instrucciones de este manual, 
podría producirse un incendio o una explosión que provocaría daños materiales, 
lesiones o muertes.

— Estecalefactortienepartescalientesoquepuedenproducirchispasensuinterior.Noloutilice
enáreasdondeseutilizaoseguardagasolina,pinturaolíquidosinflamables.

— Elmantenimientodeberealizarlounaagenciadeservicioscalificada.

CALEFACTOR ELÉCTRICO 
A AIRE FORZADO

2019

INSTRUCCIONESDEUSOYMANUALDELUSUARIO

LEA CUIDADOSAMENTE LAS INSTRUCCIONES:Leaysigatodaslasinstrucciones.Conserveestas
instruccionesenunlugarseguroparafuturareferencia.Nopermitaquenadiequenohayaleído
estasinstruccionesarme,ajusteouseelcalefactor.

Modelo#

www.mrheater.com • 800-251-0001

MH530FAET
MH530FAERT

Idiomas incluidos
• Inglés
• Español
• Francés

MH530FAERT

MH530FAET
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  ADVERTENCIA:Noutiliceelcalefactorsilaunidad,eltomaoel
cablepresentansíntomasvisiblesdeaveríaosilaunidadhasufrido
desperfectos.Contacteaunelectricistaacreditadoantesdevolvera
usarelequipo.

  ADVERTENCIA:Estecalefactornoestádiseñadoparaserutilizado
enbaños,lavaderosyzonassimilaresdeinteriores.Nuncacoloque
elcalefactordondepuedacaersedentrodeunabañerauotro
recipienteconagua.

     ADVERTENCIA:Noinsertenipermitaqueningúnobjetoextraño
seintroduzcaenlaunidadatravésdelosconductosdeentraday
salidadeventilación.Norespetarestasadvertenciaspuedecausar
descargaseléctricas,incendios,odañarlaunidad.

  ADVERTENCIA:Paraevitarincendios,mantengadesbloqueadoslos
conductosdeentradaysalidadeventilación.Noloutilicesobresuperficies
blandas,comounacama,dondesepodríanobstruirlasaberturas.

  ADVERTENCIA:Launidadestáequipadaconcomponentes
eléctricosinternosactivosquechisporroteancuandoestán
funcionando.Nolaempleeenáreasdondepuedahabervaporesde
gasolina,pinturaniotroslíquidosinflamables.

  ADVERTENCIA:Debeponersemuchocuidadocuandoelcalefactor
seautilizadoporniñosoinválidosocercadeestos,ysiemprequese
dejeprendidoydesatendido.

  ADVERTENCIA:Noutiliceningúncalefactorsielcableoelenchufe
estándañadososielcalefactortuvounafalla,sufrióunacaídaorecibió
cualquiertipodedaño.Desecheelcalefactororetórneloaunlocalde
reparacionesautorizadoparaqueseaexaminadoy/oreparado.

    ADVERTENCIA: Noloutiliceenelexterior.
   ADVERTENCIA: Solouseestecalefactorcomosedescribeeneste
manual.Cualquierusodistintoalrecomendadoporelfabricantepuede
causarincendio,descargaeléctrica,odañospersonales.

   CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES.

  ADVERTENCIA: NO USE ESTE CALEFACTOR 
HASTA HABER LEÍDO Y COMPRENDIDO ESTE 
MANUAL DE INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD, 
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO.

 CUIDADO:Emplearestecalefactordecualquierformaquenosea
ladescritaenestemanualpuedeprovocarincendios,descargas
eléctricas,lesionesy/odañosmateriales.

  CUIDADO: Estecalefactorsecalientaalusarlo.Paraevitar
quemaduras,notoquelassuperficiescalientesconlapiel.Mantenga
losmaterialescombustibles,comomuebles,almohadones,sábanas,
papeles,ropaycortinasporlomenosa1,8mdelfrentedelcalefactor
yalmenosa6mdedistanciadeloscostadosydelapartedeatrás.

  CUIDADO:Paraevitarqueelcalefactorfuncionecuandonolo
desee,siempredesenchúfelodelafuentedealimentacióncuando
noloestéutilizando.

  CUIDADO:Nocubraloscablesdealimentaciónniloshaga
pasarpordebajodealfombrasnitapetes.Coloqueelcableylas
conexioneslejosdelasáreasdecirculación,demaneratalqueno
setransformenenunriesgodetropezones

  CUIDADO:Conectelaunidadúnicamenteatomacorrientes
correctamenteconectadosatierrayasistemaseléctricosdel
tamañoadecuadoyconlaadecuadaconexiónatierra..

  CUIDADO:Noutiliceestaunidadconconexionesnicablesno
recomendadosodetamañoinadecuado.Puedenrecalentarsey
provocarunriesgodeincendio.
  ADVERTENCIA:Noexpongalaunidadalahumedad;está
diseñadaúnicamenteparausoeninteriores.
   ADVERTENCIA: LAUNIDADNOESTÁDISEÑADAPARAUSARSE
ENÁREASINTERIORESDONDEPUEDAESTAREXPUESTAALAGUA.
EVITEUSARLAENBAÑOS,CUARTOSDELAVADOYENCUALQUIER
OTRAÁREADONDEPUEDAENTRARENCONTACTOCONELAGUA.

Definitions: Safety Guidelines IMPORTANT INSTRUCTIONS.
Lassiguientesdefinicionesdescribenelniveldeseveridadparacadaunadeestasseñales.Leaelmanualypresteatenciónaestossímbolos.

Peligro:Indicaunasituacióninminentedepeligro,laquesinoseevita,causaría lesiones graves o la muerte.
Advertencia:Indicaunasituaciónpotencialdepeligro,laquesinoseevita,podría causar lesiones graves o la muerte.
Cuidado: Indicaunasituaciónpotencialdepeligro,laquesinoseevita,podría resultar en lesiones menores o moderadas.
AVISO: Indicaunaprácticanorelacionadaconheridaspersonalesque,sinoseevita,podría causar daños materiales.
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ALATIENDALLÁMENOSCONELNÚMERODEMODELOYELNÚMERO
DESERIEDELCALEFACTOR:1-800-321-0001

DELUNESAVIERNESDE8A5PMHORADELESTE.
OENVÍENOSUNMENSAJEATRAVÉSDELSITIOWEBDEMR.HEATER:
WWW.MRHEATER.COM

ParabrindarleelmejorservicioposibleMr.Heaterahoraleofrecemás
formasdeponerseencontactoconnosotros:

   FACEBOOK:BúsquenosenFacebook

   TWITTER:Búsquenosentwitter

     YouTube:AhoratenemosvideosinformativosenYouTube.

SITIOWEB:LalíneacompletadeproductosMr.Heaterestáen

WWW.MRHEATER.COM

InstruccionesdeusoymanualdelusuarioInstruccionesdeusoymanualdelusuario
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Luego,escojaunlugarparacolgarelcalefactordeltecho.
Ellugarelegidodeberácontarconelespacioadecuado
paramantenerlasseparacionesamaterialescombustibles
indicadasenlatabadelapágina3ydebeestarubicadoano
másde1,2mdeuntomacorrienteodellugardondepiensa
instalarlacajadeconexionesparaalimentarelcalefactor.

Unavezquehayaseleccionadolaubicación,fijeelsoporte
demontajeyeljuegocorrespondienteparacolgarlousando
4tirafondosdeltamañoadecuadooanclajesparaparedque
puedansoportarelpesodelcalefactor(noincluidos).Puede
encontrarelpesodelcalefactorenlatabladeespecificaciones
delapágina3.Lomejoresfijarlosanclajesdirectamenteen
unasuperficiesólidacomounavigaocontrachapado.Siesto
noesposible,consulteconsuferreteríalocalacercadeotras
opciones.Existenmuchosanclajesdiferentesparapanelesde
yesoomamposteríaquepodríanservirle.

Unavezquehayaseleccionadolaubicaciónyquehaya
montadolossoportesdemontaje,estarálistoparamontar
elcalefactor.Lerecomendamosquealguienleayudedurante
estepaso.Mientrasustedosuayudantesostieneelcalefactor
ensulugar,instalelosdospernosgrandesconcabeza
Phillipsylasperillasdeajustedelángulo.Verlafigura2.En
estemomentoelcalefactordeberíalucircomolafotodel
frentedeestemanual.

Información acerca del cableado: 
Loscalefactoresincluidosenestemanualestándiseñados
paraserinstaladosyreparadosúnicamenteporprofesionales
capacitadosyconlicencia.Loscalefactoresdebeninstalarse
únicamenteenuncircuitodedicadode240voltiosyconuna
llavetérmicabipolarde30amperios.ConsultelanormaNEC
ANSI/NFPANO.70-2011porespecificaciones.

Termostato remoto:
Lasunidadesequipadasconuntermostatoremotodeberán
tenerlabaseparaeltermostatomontadaenunlugar
apropiado.Usandodosanclajesparapared(noincluidos),
montelabasedeltermostatoenlapared.Escojaunlugar
anomásde1mdelcalefactor.Labasedebemontarse
enunlugarquenoseveaafectadoporelflujodeairedel
calefactor.Dentrodeloposible,nolomontesobreunapared
noaisladaobajolaluzdirectadelsol.Podríahacerqueel
termostatorealiceciclosinnecesarios.

ESPECIFICACIONES
Modelo: MH530FAET MH530FAERT

SalidadecalorBTU/WATTS 18084/5300 18084/5300

Circulacióndeaire(CFM) 246 246

Alimentación 240Vac 240Vac

Termostato 0-85°C (32°F-185°F) 0-85°C (32°F-185°F)

Cabledealimentación 1.2MCableINCLUIDO 1.2MCableINCLUIDO

Dimensiones:(L”xA”xA”) 33,5x31x35,5cm
13.18”x12.2”x13.97”

6,5x35x41cm
14.37”x13.77”x16.14”

Peso(lbs.) 16.7LBS. 17.75LBS.

Distancia a combustibles

Salida(M) 6’(1.8M) 6’(1.8M)

Atrás(M) 2’(.6M) 2’(.6M)

Lados(M) 2’(.6M) 2’(.6M)

Armado e instalación:
• Saqueelcalefactorytodoslosmaterialesdeembalajede

lacaja.
• Revisetodoelmaterialdeembalajeparadetectarsiquedó

enélalgunapartesueltayluegopóngaloaunlado.
• Revisebienqueelcalefactornoestédañado.Siencuentra

algúndaño,nosepongaencontactoconellugardonde
locompró.LlamealFabricanteal800-251-0001.

CONTENIDODELACAJA:
• Calefactor
• Soporteparacolgar
• Placademontaje
• Placagiratoria
• Perillasdeajustedelángulo
• Pernosparaajustarelcalefactor
• 4pernosde8mm,tuercasyarandelas
Paraarmarlo,uselospernosde8mm,lastuercasylas
arandelasdeseguridadparafijarlaplacagiratoriaylaplacade
montajealsoporteparacolgar.Verlafigura1.Latuercayla
arandeladeseguridaddebenestardelladodeabajo.

Figura1.
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Figura2.

PARTEDELANTERADELCALEFACTOR
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Para apagar el calefactor: 
1.Gireelcontroldeltermostatohacialaposiciónmínima.

2.Girelaperilladealimentaciónalaposiciónde“apagado”.

Mantenimiento 
ADVERTENCIA: :
Nuncaintenterepararelcalefactorcuandolaunidadesté
calienteoenfuncionamiento.Solamentelostécnicos
calificadosdebenrepararestasunidades.

•Reviseexhaustivamentelaunidadantesdeutilizarla.
•Mantengaelcalefactorlimpioysinpolvonibasura.
•Sepuedeutilizaruncompresordeaireparasacarelpolvode
lacubiertadelcalefactor.Asegúresedeemplearunapresiónde
airemoderadaparanodañarningúncomponenteinterno.
•Paralimpiarlacubiertaexternaylossoportesdemontajedebe
emplearseunpañosuaveyseco.
•Elmotordelventiladorestáselladoynonecesitalubricación.

Para obtener servicio: 
Llame sin cargo al 800-251-0001 • www.mrheater.com 
Nuestro horario de trabajo es de 08:00 AM a 5:00 PM, 
de lunes a viernes, hora del este. Por favor, incluya el 
número de modelo, la fecha de compra y la descripción 
del problema en todas sus comunicaciones.descriptionof
probleminallcommunication.

Información operacional 
Elcalorsegeneramediantecirculacióndecorrienteeléctrica
atravésdeelementosmetálicosenrollados,haciendoque
secalientenhastatemperaturasmuyaltas.Acontinuación,
elventiladorhacecircularaireporlasbobinascalientes
intercambiandoairefríoporairecaliente.Elairequecirculapor
loselementosevitaquealcancentemperaturasquenoserían
segurasparaelfuncionamientonormaldelcalefactor.Porlo
tanto,esimportantemanteneraunadistanciaprudencial
todoslosmaterialescombustiblesycualquierobjetoquepueda
sersuccionadoporlasaspasdelventilador(consultelatabla
queapareceenlapáginasiguienteparaconocerlasdistancias
adecuadas).Asegúresedequenadabloqueelasaspasdel
ventiladorenningúnmomento.Mantengalaunidadlimpiay
desempolvada.Nobloqueenuncalosconductosdeentraday
salidadeaire.
Sihasufridoalgúndaño,consultelalistadepartesdeeste
manualyllamealfabricanteparaobtenerunreemplazo.

  ADVERTENCIA: El circuito eléctrico debe estar 
correctamente conectado a tierra, de lo contrario podría 
causar una descarga eléctrica o daños materiales. 
 ADVERTENCIA:  Siempre enchufe o conecte los 

calefactores directamente a un tomacorriente o a una caja 
de conexiones adecuada. 

Nuncalouseconuncabledeextensiónoenchufemúltiple.
Estoscalefactoreseléctricosdeaireforzadoestánespecialmente
diseñadosparainstalarlospermanentemente,colgándolosdel
techoodesdeunaestructuraelevada.Nointenteutilizarlos
comocalefactoresportátiles.

Instrucciones de encendido 
1.Conelcalefactorcorrectamenteinstaladoyconsucorrespondiente
alimentación,muevalaperillaselectoradecaloralaposiciónque
desee.Existendosajustes:altoybajo,juntoconlaopciónde
ventiladorsolamente.Consultelafigura3porinformaciónacercade
cadaajuste.

2.Coloqueeltermostatoenlaposicióndeseada.Girarloensentido
horarioaumentaráelpuntodeajusteyensentidocontrahorariolo
disminuirá.Escucharáunlevecliccuandolaperillapaseporelajuste
delatemperaturaactualdelambiente.

3.Elelementocalefactoryelventiladorpermaneceránencendidos
hastaquesealcanceelajustedetemperaturaseleccionado.Launidad
seencenderáyapagarásegúnseanecesario.

CONTROL

APAGADO
SOLAMENTE 
VENTILADOR

AJUSTES DE CALOR 
ALTO/BAJO  

PERILLA DEL TERMOSTATO

InstruccionesdeusoymanualdelusuarioInstruccionesdeusoymanualdelusuario
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DIAGRAMA DE CABLEADO DEL MH530FAERT/MH530FAET

MH530FAERT/MH530FAET CIRCUIT DIAGRAM

SWITCH DETAILS

 ADVERTENCIA: USE SOLAMENTE PARTES DE REPUESTO DEL FABRICANTE. EL USO DE CUALQUIER OTRA PARTE PODRÍA CAUSAR 
HERIDAS O LA MUERTE. LAS PARTES DE REPUESTO ESTÁN DISPONIBLES ÚNICAMENTE EN LA FÁBRICA Y DEBEN SER INSTALADAS 
POR UNA AGENCIA DE SERVICIO CALIFICADA.

Solución de problemas
Launidadnofunciona. •Termostatodañadooconfiguraciónincorrectadeltermostato

•Fusibleollavetérmicaabierta
•Sehadisparadoelinterruptorderecargatérmica
•Tomaotomacorrientesdañadosodefectuosos

Launidadfuncionaconstantemente •Termostatodañadooconfiguraciónincorrectadeltermostato
•Laspérdidasdecalorsuperanlacapacidaddelaunidad(unidadinsuficiente)

Loselementosestánencendidosperoelmotor
nogira

•Motordefectuoso
•Aspasdelventiladorbloqueadas

Elalojamientoestáextremadamentecaliente •Proteccióntérmicadefectuosa
•Conductosdeairebloqueados
•Motordefectuoso

Nosepuedealcanzarlatemperaturadeseada •Hayunoomáselementosdefectuosos
•Termostatodañadooconfiguraciónincorrectadeltermostato
•Elvoltajeesinferioralqueapareceescritoenlaetiqueta
•Laspérdidasdecalorsuperanlacapacidaddelaunidad(unidadinsuficiente)

Recalentamiento •Termostatodefectuosooentradaosalidadeairebloqueadas(sedisparóelHLS)
•Motordefectuoso(funcionamuylento)

InstruccionesdeusoymanualdelusuarioInstruccionesdeusoymanualdelusuario

INFORMACIÓN DE 
CONMUTADORES DE

DIAGRAMA DE CABLEADO
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# Parte Descripción Cant.
1 41252 RejillaExterior 1

2 41253 ElementoCalefactor 1

3 41227 InterruptordelímiteSuperior(1) 1

4 41254 Cámarainterior 1

5 41229 InterruptordeLímiteSuperior(2) 1

6 41230 ContactorBloquedeTerminales 1

7 41231 LED 1

8 41232 Barrilexterior 1

9 41233 CajadeControl 1

10 N/A LosAlambresdeSujeción 2

11 41235 Termostato 1

12 41267 PerilladeControl 1

13 41237 ControlremotocajatermostatoArriba 1

14 41259 LlavedeControl 1

# Parte Descripción Cant.
15 41239 ControlremotoinferiorCajaTermostato 1

16 41240 CunaremotoTermostatodemontajeenpared 1

17 41241 Tornillo 1

18 41242 PerilladeAjusteángulo 1

19 41243 ProtectordeRejilla 1

20 41244 BracketProtectordeRejilla 1

21 41245 MotordelVentilador 1

22 41246 PaletasdelVentilador 1

23 41247 PlacadeMontaje 1

24 41248 PlacaGiratoria 1

25 41249 SoportedeMontaje 1

26 41250 Cabledealimentación 1

27 41251 CabledeTermostato 1

MH530FAERT

InstruccionesdeusoymanualdelusuarioInstruccionesdeusoymanualdelusuario
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# Parte Descripción Cant.
1 41252 RejillaExterior 1

2 41253 ElementoCalefactor 1

3 41254 Cámarainterior 1

4 41255 Tornillo 1

5 41256 PerilladeAjusteángulo 1

6 41257 PlacadeMontaje 1

7 41258 PlacaGiratoria 1

8 41259 SoportedeMontaje 1

9 41260 GuardBracket 2

10 41261 Protectordelventilador 2

11 41262 Motordelventiladorr 1

12 41263 Paletasdelventilador 1

13 41264 BarrilExterior 1

# Parte Descripción Cant.
14 41250 Cabledealimentación 1

15 41266 RetenedordeCable 1

16 41267 PerilladeControl 1

17 41268 TermostatoMuelleenEspiral 1

18 41269 LEDdeencendido 1

19 41270 Termostato 1

20 41271 CajadeControl 1

21 41272 InterruptorselectorenEspiral 2

22 41273 LlavedeControl 1

23 41274 ContactorTerminalBlock 2

24 41275 InterruptordelímiteSuperior(1) 1

25 41276 InterruptordelímiteSuperior(2) 1

26 N/A LosAlambresdeSujeción 1

MH530FAET

InstruccionesdeusoymanualdelusuarioInstruccionesdeusoymanualdelusuario
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INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN 
Y MANUAL DEL USUARIO

Modelo#

Mr.HeaterInc.sereservaelderechodehacercambiosencualquiermomento,sin
previoaviso,enloscolores,especificaciones,accesorios,materialesymodelos.

ADVERTENCIA:
USESOLAMENTEPARTESDEREPUESTODELFABRICANTE.ELUSODECUALQUIER
OTRAPARTEPODRÍACAUSARHERIDASOLAMUERTE.LASPARTESDEREPUESTO
ESTÁNDISPONIBLESÚNICAMENTEENLAFÁBRICAYDEBENSERINSTALADASPOR
UNAAGENCIADESERVICIOCALIFICADA.  

INFORMACIÓN PARA ORDENAR PARTES:

COMPRAS: PuedecompraraccesoriosencualquierdistribuidorlocaldeMr.Heater
odirectamentedelafábrica.

POR INFORMACIÓN ACERCA DE REPARACIONES

Llamesincargoal800-251-0001
www.mrheater.com

Nuestrohorariodetrabajoesde08:00a.m.AMa5:00PM,delunesaviernes,horadeleste.

Porfavor,incluyaelnúmerodemodelo,lafechadecomprayladescripcióndel
problemaentodassuscomunicaciones.

GARANTÍA LIMITADA

Mr.Heater,Inc.garantizalacalidaddelmaterialylafabricacióndesuscalefactores
yaccesoriosporunperíodode1añoapartirdelafechadecompra.Mr.Heater,
Inc.repararáoreemplazaráesteproductosincargosipresentaradesperfectos
dentrodelprimerañotrasrealizadalacompra,siempreycuandoelclientecostee
ladevoluciónypresenteelcomprobantedecompraaMr.HeaterInc.dentrodel
períododegarantía.

MR.HEATER,INC.,4560W.160THST.,CLEVELAND,OHIO44135•800-251-0001 
Mr.HeaterisaregisteredtrademarksofMr.Heater,Inc.
©2019Mr.Heater/Mr.Heater.Allrightsreserved

U.L.2021CSAC22.2#46

MH530FAET
MH530FAERT
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AVERTISSEMENT : Si l’information décrite dans ce manuel n’est pas respectée 
exactement, un incendie ou une explosion peut en résulter et cela peut causer des 
dommages à la propriété, une blessure personnelle ou un décès.

—Ceradiateurcomportedespièceschaudesouquiproduisentunarcélectrique,àl’intérieur.Ne
pasl’utiliserdansdesendroitsoùdel’essence,delapeintureoud’autresliquidesinflammables
sontutilisésouentreposés.

—Toutservicedoitêtreeffectuéparuneagencedeservicequalifiée.

RADIATEUR ÉLECTRIQUE À 
VENTILATION FORCÉE

2019

MANUELDEL’UTILISATEURETINSTRUCTIONSD’OPÉRATION

LIRE ATTENTIVEMENT CES INSTRUCTIONS :Lireetsuivretouteslesinstructions.Placerces
instructionsdansunendroitsûrpourréférencefuture.Nepaspermettreàquiconquequin’auraitpas
lucesinstructionsdeprocéderàunassemblage,unajustementniaufonctionnementdeceradiateur.

Nodemodèle

www.mrheater.com • 800-251-0001

MH530FAET
MH530FAERT

Languages included
• English
• Spanish
• French

MH530FAERT

MH530FAET
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 AVERTISSEMENT :Nepasutiliserceradiateursil’appareil,laficheoule
cordonprésenteundommagevisible,ousil’appareilasubiunedéfaillance.
Communiqueravecunélectricienqualifiéavantderéutiliserl’appareil.
 AVERTISSEMENT :Nepasexposerl’appareilàdesconditions
mouillées;l’appareilestconçupourusageàl’intérieurseulement.
 AVERTISSEMENT :Ceradiateurn’estpasconçupourutilisationdans
unesalledebain,unesalledelavageettoutemplacementintérieursimi-
laire.Nejamaislocaliserleradiateurdansunendroitduquelilpourraittom-
berdansunebaignoireoudansunautrecontenantd’eauoudeliquide.
    AVERTISSEMENT :Nepasinséreroupermettreàdesobjetsétran-
gersd’entrerdansl’appareilvialeséventsd’aspirationoud’évacuation
surl’appareil.Unmanquementàrespectercetavertissementpeut
résulterenunchocélectrique,unincendieoudommageàl’appareil.
 AVERTISSEMENT :Pourprévenirunincendie,nepasbloquer
leséventsd’aspirationoud’évacuationdequelquemanière.Ne
pasutilisersurdessurfacesmollescommesurunlit,etlàoùles
ouverturespourraientsebloquer.
 AVERTISSEMENT :Cetappareilestéquipéavecdescomposantes
électriquesinternesactives,quicréentdesétincelleslorsdel’utilisa-
tion.Nepasutiliserdansdesendroitsoùdesvapeursd’essence,de
peintureoud’autresliquidesinflammablespourraientêtreprésentes.
 AVERTISSEMENT : Ilfautêtretrèsprudentlorsqu’unradiateurest
utilisépardesenfants,ouprèsdesenfantsoudepersonneinvalide,et
lorsqueleradiateurfonctionnesanssurveillance.
 AVERTISSEMENT :Nepasfairefonctionnerunradiateursisoncor-
donousaficheestendommagé,ouaprèsunedéfaillanceduradiateur,
aprèsqu’ilaittombéouqu’ilaitétéendommagédequelquemanière.
Danscescas,ilnefautpasutiliserleradiateur,etilfautleporteràune
installationqualifiéedeservicepourinspectionet/ouréparation.
   AVERTISSEMENT : Nepasutilisercetappareilàl’extérieur.
  AVERTISSEMENT : Utiliserseulementceradiateurtelquedécritdansce
manuel.Toutautreusagequineseraitpasrecommandéparlefabricant
peutcauserunincendie,unchocélectriqueouuneblessurepersonnelle.
CONSERVER CES INSTRUCTIONS.

AVERTISSEMENT : NE PAS FAIRE FONCTIONNER CE 
RADIATEUR TANT QUE VOUS N’AUREZ PAS BIEN LU ET 
COMPRIS CE MANUEL D’INSTRUCTIONS, DÉCRIVANT 
LES INSTRUCTIONS POUR LA SÉCURITÉ, DE FONCTION-
NEMENT ET D’ENTRETIEN.
 PRUDENCE :L’utilisationdeceradiateurdequelquemanière
quineseraitpasdécritedanscemanuelpeutcauserunincendie,
unchocélectrique,uneblessurepersonnelleet/oudesdom-
magesàlapropriété.
 PRUDENCE :Ceradiateurestchaudlorsqu’ilestutilisé.Afin
d’éviterdesbrûlures,nejamaislaisserlapeaunueentrerencontact
aveclessurfaceschaudes.Gardertoutmatériaucombustible,comme
lesmeubles,oreillers,laliterie,lespapiers,vêtementsetlesrideaux,à
unedistanced’aumoins6pieds(1,8m)del’avantduradiateur,etles
garderdistancésd’aumoins2pieds(0,6m)descôtésetdel’arrière.
 PRUDENCE :Afind’éviterunfonctionnementnon-intentionnel
duradiateur,toujoursdébrancherl’appareildelasource
d’alimentationlorsqu’iln’estpasutilisé.
 PRUDENCE :Nepasrecouvrirlecâbled’alimentationnifaire
courirlecâblesousuntapisouunecarpette.Placerlecordon
etlesconnexionséloignésdesairesdetrafic,afind’éviterqu’il
constitueunrisquedechute.
 PRUDENCE :Brancherl’appareiluniquementdansdesprises
decourantmuniesd’unemiseàlaterreadéquate,etsurdessys-
tèmesélectriquesdecalibreetavecunemiseàterreappropriés.
 PRUDENCE :Nepasutilisercetappareilavecdufilageou
desconnexionsélectriquesdecalibreinsuffisant.Ilspourraient
surchaufferetcauserunrisqued’incendie.
    AVERTISSEMENT : CETAPPAREILN’ESTPASCONÇUPOUR
UNUSAGEINTÉRIEURÀUNENDROITOULERADIATEURPOUR-
RAITÊTREEXPOSÉÀDEL’EAU.ÉVITERDEL’UTILISERDANSUNE
SALLEDEBAIN,UNESALLEDELAVAGEETTOUTEAUTRERÉGION
OÙL’APPAREILPOURRAITENTRERENCONTACTAVECDEL’EAU.

Définitions : Directives de sécurité et INSTRUCTIONS IMPORTANTES 
Lesdéfinitionsci-dessousdécriventleniveaudesévéritépourchaquetermedesmisesengarde.Veuillezlirelemanuelattentivementetporter
unegrandeattentionàcessymboles.

 Danger :Indiqueunesituationdedangerimminentqui,siellen’estpasévitée,résultera en décès ou blessure grave.
Avertissement :Indiquesituationpotentiellementdangereusequi,siellen’estpasévitée,pourrait résulter en un décès ou en blessure grave.
Prudence : Indiqueunesituationpotentiellementdangereusequi,siellen’estpasévitée,peut résulter en blessure mineure ou modérée.
Avis : Indiqueunepratiquesansrelationavecuneblessurepersonnellequi,siellen’estpasévitée,peut résulter en des dommages à la propriété.
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INFORMATION GÉNÉRALE
CONSERVERCEMANUELPOURRÉFÉRENCEFUTURE.POURTOUTEQUES-
TION,PROBLÈMEOUPIÈCEMANQUANTEAVANTDERETOURNERL’APPA-
REILÀVOTREDÉTAILLANT,VEUILLEZAPPELERAUNUMÉROSUIVANT,EN
AYANTENMAINLENUMÉRODEMODÈLEETLENUMÉRODESÉRIEDU
RADIATEUR:1-800-321-0001DULUNDIAUVENDREDIDE8H00À17H00,
HEUREDEL’EST,OUNOUSTRANSMETTREUNCOURRIELVIALESITEWEB
DEMR.HEATER:WWW.MRHEATER.COM

Afind’offrirlemeilleurservicepossible,MR.HEATERvousoffredorénavant
plusdemoyenpournouscontacter,notamment:

   FACEBOOK:Trouvez-noussurFacebook

   TWITTER:Trouvez-noussurTwitter

 YouTube:PlusieursvidéosinformativessontdisponiblessurYouTube.

SiteWeb:LagammecomplètedesproduitsdeMR.HEATERestdisponible
àl’adresseWWW.MRHEATER.COM
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clearancetocombustiblesoutlinedinthespecificationstable
onpage3andshouldbelocatedwithin4feetofyourpower
connectionorthelocationofwhereyouplantomountthe
junctionboxyourheaterwillbesuppliedfrom.

Oncealocationhasbeenselected,fastenthemountingbracket
andaccompanyinghangingkitwith4appropriatelysizedlag
bolts/orwallanchorsthatcansupporttheweightoftheheater
(notincluded).Theweightofyourheatercanbefoundinthe
specificationstableonpage3.Thebestoptionistoattachthe
anchorsdirectlyintoasolidsurfacelikeajoistorplywood.If
thatisnotavailableconsultwithyourlocalhardwarestorefor
otheroptions.TherearemanydifferentDrywallanchorsor
masonryanchorsthatwillwork.

Onceyouhaveselectedalocationandmountedthehanging
bracketsyoucannowhangtheheater.Itisrecommendthat
youhavehelpforthisstep.Whileyouoryourhelperisholding
theheaterinplace,InstallthetwolargePhillipsheadboltsand
angleadjustmentknobs.Seefigure2.Atthispointtheheater
shouldlooklikethephotoonthefrontofthismanual.

Wiring information:
Theheaterscoveredinthismanualaredesignedtobeinstalledand
servicedbyonlylicensedtrainedprofessionals.Heatersshouldonly
beinstalledonadedicated240voltcircuitwitha30ampdouble
polebreaker.RefertoNECcode XXXXXXXXXX forspecifics.

Remote Thermostat:
Unitsequippedwitharemotethermostatwillneedtohavethe
cradleforthethermostatmountedinanappropriatelocation.
Usingtwowallanchors,(notincluded)mounttheThermostat
cradletothewall.Selectalocationwithin3.5feetofthe
heater.Thecradleshouldbemountedinalocationastonotbe
affectedbytheairflowoftheheater.Ifpossibledonotmount
onanun-insulatedwallorindirectsunlight.Thatmaycausethe
heatertocycleunnecessarily.

Operational Information

SPÉCIFICATIONS
Modèle : MH530FAET MH530FAERT

Puissancedechauffage
BTU/Watts

18084/5300 18084/5300

Débitd’air(pi3/min) 246 246

Alimentationélectrique 240Vac 240Vac

Thermostat 32°F-185°F 32°F-185°F

Cordond’alimentation 4’POWERCABLEINCLUDED 4’POWERCABLEINCLUDED

Dimensions:(L”xW”xH”) 13.18”x12.2”x13.97” 14.37”x13.77”x16.14”

Poidst(lbs.) 16.7LBS. 17.75LBS.

Dégagement des produits combustibles

Sortie(M) 6’(1.8M) 6’(1.8M)

Arrière(M) 2’(.6M) 2’(.6M)

Côtés(M) 2’(.6M) 2’(.6M)

Assembly & Installation:
• Removetheheaterandallofthepackagingmaterialfrom

thebox.
• Checkallofthepackingmaterialforloosepartsandset

aside.
• Thoroughlyinspecttheheaterfordamage.Ifanyisfound

donotcontacttheplaceofpurchase.Pleasecallthe
Manufacturerat800-251-0001.

INCLUDEDINTHEBOX:
• Heater
• Hangingbracket
• Mountingplate
• SwivelPlate
• Angleadjustmentknobs
• Heaterfasteningbolts
• 4-8mmNuts,Boltsandlockwashers
ToAssemble,usethe8mmnuts,boltsandlockwasherstothe
attachtheswivelplateandtheMountingPlatetothehanging
bracketSeefigure1.Thenutandlockwashershouldbeonthe
underside.
Next,Locateaspacetohangtheheaterontheceiling.The

selectedspaceshouldleaveenoughroomtomaintainthe

Figure1.

Figure2.

FRONTOFHEATER
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To Stop Heating
1.Rotatethethermostatknobtothelowestposition.

2.Rotatethepowerswitchintothe“off”position.

Maintenance
WARNING:
Neverattempttoservicetheheaterwhiletheunitishot
orInuse.Onlyqualifiedservicetechniciansshouldservice
theseunits.

•Thoroughlyinspecttheunitpriortouse.
•Keepheatercleanandfreeofdustanddebris.
•Theuseofanaircompressorcanbeusedtoblowoutthedust
fromtheheatercase.Besuretoonlyusemoderateairpressure
astonotdamageanyinternalcomponents.

•Asoftdryclothshouldbeusedforcleaningofoutershelland
mountingbrackets.

•Thefanmotorissealedanddoesnotneedtobelubricated.

For service :
PleasecallToll-Free800-251-0001www.mrheater.com
Ourofficehoursare8:00AM–5:00PM,EST,Mondaythrough
Friday.Pleaseincludethemodelnumber,dateofpurchase,and
descriptionofprobleminallcommunication.

Heatiscreatedbyelectriccurrentpassingthroughcoiledmetal
elementsbringingthemuptoveryhightemperatures.The
fanthenpassesroomairoverthehotelementsexchanging
coldairforwarm.Theairmovingoverthecoilskeepsthem
fromreachingtemperaturesthatarenotsafeforthenormal
operationoftheheater.Thereforitisimportanttokeepall
combustiblematerialsandanyobjectsthatmaybesucked
intothefanbladesatasafedistance(pleaserefertothe
specificationtableforappropriateclearances).Makesurethat
thefanbladesremainunobstructedatalltimes.Keepunitclean
anddustfree.Donotblockunitintakeorexhaustatanytime.
Ifdamagehasoccurredpleaserefertothepartslistinginthis
manualandcontactthemanufacturerforareplacement.

  WARNING:Theelectricalcircuitmustbeproperlygrounded,
failuretodosomayresultinelectricshockorproperty
damage.
 WARNING: Alwaysplugorwireheatersdirectlyintoawall

receptacleorappropriatejunctionbox.Neverusewithan
extensioncordorre-locatablepowertap(outlet/powerstrip).

TheseElectricforcedairheatersarespecificallydesignedto
bepermanentlyinstalledbyhangingfromceilingoroverhead
structure.Donotattempttousethemasaportableheater.

Starting Instructions
1.Withtheheaterproperlyinstalledandthepowersuppliedtotheunit
movetheheatselectionknobtothesettingyouwant.Thereareboth
highandlowsettings,alongwithafanonlyoption.RefertoFigure3,
forinformationabouteachsetting.

2.Turnthermostattodesiredsetting.Clockwisewillincreasetheset
point,counterclockwisewillreducethesetting.Anaudibleclickcan
beheardwhenthecurrenttemperatureinthespaceismatchedonthe
dial.

3.TheHeatingelementandfanwillremainonuntilthetemperature

settingisreached.Theunitwillcycleonandoffasneeded.

CONTROL

OFF
FAN 

ONLY

HEAT SETTINGS
LOW/HIGH

THERMOSTAT KNOB
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    AVERTISSEMENT : UTILISER UNIQUEMENT DES PIÈCES DE RECHANGE D’ORIGINE DU FABRICANT. L’UTILISATION D’AUTRES PIÈCES 
DE RECHANGE PEUT ENTRAÎNER DES BLESSURES OU UN DÉCÈS. LES PIÈCES DE RECHANGE SONT SEULEMENT DISPONIBLES DIREC-
TEMENT AUPRÈS DU FABRICANT ET ELLES DOIVENT ÊTRE INSTALLÉES PAR UNE AGENCE DE SERVICE QUALIFIÉE.

E
n

g
lish

Dépannage
L’appareilnefonctionnepas •Thermostatdéfectueuxoumauvaisréglageduthermostat

•Disjoncteurouvertoufusiblebrûlé
•Protectionthermiqueenclenchée
•Ficheouprisedecourantendommagéeoudéfectueuse

L'appareilfonctionnecontinuellement •Thermostatdéfectueuxoumauvaisréglageduthermostat
•Pertesdechaleurplusgrandesquelacapacitédel’appareil(capacitédel’appareilinsuffisante)

Lesélémentschauffentmaislemoteurne
tournepas

•Moteurdéfectueux
•Héliceduventilateurbloquée

Leboîtierestextrêmementchaud •Protectionthermiquedéfectueuse
•Éventsbloqués
•Moteurdéfectueux

Impossibled’atteindrelatempératurevoulue
danslapièce

•Unouplusieursélémentssontdéfectueux
•Thermostatdéfectueuxoumauvaisréglageduthermostat
•Levoltageestinférieuràcequiestindiquésurl’affichedesspécifications
•Pertesdechaleurplusgrandesquelacapacitédel’appareil(capacitédel’appareilinsuffisante)

Surchauffe •Thermostatdéfectueux,entréed’airbloquéeouproblèmeaveclaprisedecourant
(déclenchementdelaprotection)

•Moteurdéfectueux(fonctionnementlentdumoteur)

SCHÉMA DE CÂBLAGE DU MH530FAERT/MH530FAET

MH530FAERT/MH530FAET CIRCUIT DIAGRAM

SWITCH DETAILS
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# P/N DESCRIPTION QTY
1 41252 Grillagedesortie 1

2 41253 Élémentdechauffage 1

3 41227 Interrupteurdehautelimite(1) 1

4 41254 ChambreInterne 1

5 41229 Interrupteurdehautelimite(2)

6 41230 ContactorTerminalBlock

7 41231 LED 1

8 41232 Barilexterne 1

9 41233 Boîtierdecontrôle 1

10 N/A WireTies 2

11 41235 Thermostat 1

12 41267 Boutondecontrôle 1

13 41237 TélécommandeboîtierdethermostatHaut 1

14 41259 Réglageducommutateurdecommande 1

# P/N DESCRIPTION QTY
15 41239 TélécommandeBasboîtierdethermostat 1

16 41240 TélécommandeCradlethermostatàmontagemural 1

17 41241 Boulon 1

18 41242 AngleBoutondeRéglage 1

19 41243 Protectiond’écran 1

20 41244 ScreenSupportdeGarde 1

21 41245 Moteurduventilateur

22 41246 Héliceduventilateu 1

23 41247 PlaquedeMontage

24 41248 Plaquepivotante

25 41249 SupportdeMontage

26 41250 Cordond’alimentation 1

27 41251 Cordond’Thermostat 1

MH530FAERT
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# P/N DESCRIPTION QTY
1 41252 Grillagedesortie 1

2 41253 Élémentdechauffage 1

3 41254 ChambreInterne 1

4 41255 Boulon 1

5 41256 AngleBoutondeRéglage 1

6 41257 PlaquedeMontage 1

7 41258 PlaquePivotante 1

8 41259 SupportdeMontage 1

9 41260 GardesSupport 2

10 41261 GrilleProtectriceduVentilateur 2

11 41262 Moteurduventilateur 1

12 41263 Héliceduventilateu 1

13 41264 Barilexterne 1

# P/N DESCRIPTION QTY
14 41250 Cordond’alimentation 1

15 41266 RéducteurdeTension 1

16 41267 Boutondecontrôle 1

17 41268 ThermostatRessortHélicoïdal 1

18 41269 LEDdePuissance 1

19 41270 Thermostat 1

20 41271 Boîtierdecontrôle 1

21 41272 SélecteurSpring 2

22 41273 InterrupteurdeSélection 1

23 41274 ContactorTerminalBlock 2

24 41275 Interrupteurdehautelimite(1) 1

25 41276 Interrupteurdehautelimite(2) 1

26 N/A LiensMétalliques 1

MH530FAET
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MANUEL DE L’UTILISATEUR ET 
INSTRUCTIONS D’OPÉRATION

Nodemodèle

MR.HEATER,Inc.,seréserveledroitdefairedeschangementsentouttemps,
sanspréavisniobligation,danslescouleurs,lesspécifications,lesaccessoires,les
matériauxetlesmodèles

AVERTISSEMENT :
UTILISERUNIQUEMENTLESPIÈCESDERECHANGED’ORIGINEDUFABRICANT.
L’UTILISATIOND’AUTRESPIÈCESDERECHANGEPEUTENTRAÎNERDESBLESSURES
OUUNDÉCÈS.LESPIÈCESDERECHANGESONTSEULEMENTDISPONIBLES
DIRECTEMENTAUPRÈSDUFABRICANTETELLESDOIVENTÊTREINSTALLÉESPAR
UNEAGENCEDESERVICEQUALIFIÉE.

INFORMATION POUR LA COMMANDE DE PIÈCES :

APPROVISIONNEMENT : Ilestpossibled’acheterdesaccessoiresauprèsd’undé-
taillantlocaldesproduisMR.HEATERoudirectementdufabricant.

POUR DE L’INFORMATION CONCERNANT LE SERVICE

Veuillezappelersansfraisaunuméro800-251-0001ouvisiternotresiteWebà
l’adressewww.mrheater.com
Nosheuresd’ouverturedebureausontde8h00à17h00,HNE,dulundiauvendredi.

Veuillezinclurelenumérodemodèle,ladated’achatetunedescriptiondu
problèmedanstoutesvoscommunications.

GARANTIE LIMITÉE

MR.HEATER,Inc.,garantitsesradiateursetaccessoirespourêtrelibresdetout
vicedematériauetdemain-d’œuvrepourunepérioded’une(1)annéedeladate
d’achat.MR.HEATER,Inc.,varéparerouremplacerceproduitsansfraiss’ilaété
prouvéqu’ilsoitdéfectueux,pendantunepérioded’une(1)année,ets’ilaété
retournéauxfraisduclientaveclapreuved’achatàl’attentiondeMR.HEATER,Inc.,
pendantlapériodedegarantie.

MR.HEATER,INC.,4560W.160THST.,CLEVELAND,OHIO44135•800-251-0001 
Mr.HeaterisaregisteredtrademarksofMr.Heater,Inc.
©2019,Mr.Heater/Mr.Heater.Allrightsreserved

U.L.2021CSAC22.2#46

MH530FAET
MH530FAERT
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